





Unité intérieure
Evaporateur

Microprocesseur C2020

e Fonction « sequencing » jusqu'a 5 unités
max.

e Mode nuit pour un fonctionnement encore
plus silencieux

¢ Réinitialisation automatique des alarmes de
haute pression (pour les 3 premieres tentati-
ves)

e Connectique RS485 pour raccordement aux
systémes de GTC (option), compatible avec
toutes les passerelles Stulz MIB & WIB

e (Clavier afficheur déporté avec écran LCD

e Transmission des alarmes par SMS (en option)

Unité extérieure
Groupe de condensation

Freecooling

Lorsque les températures extérieures sont basses, le refroidisse-
ment s'effectue directement en utilisant I'air extérieur. L'air
extérieur est introduit dans le shelter lorsque le registre
d'admission d'air est ouvert. Par conséquent, lorsque les tem-
pératures extérieures sont basses, un refroidissement par com-
presseur, fortement énergivore, n'est pas nécessaire.
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Mode compresseur

Mode mixte

.
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Une fois que la température extérieure dépasse un seuil défini,
£ le Freecooling seul n'est plus suffisant pour dissiper la charge

Freecooling thermique. En mode mixte, les durées de fonctionnement du
compresseur sont maintenues a un minimum en utilisant
simultanément le Freecooling et le refroidissement par com-

Ay e —> presseur. Ainsi, selon le profil des températures locales, il est

- G possible d'obtenir une réduction supplémentaire de 10% des

: coUts énergétiques annuels. Le mode de fonctionnement en

2 charge partielle génére d'autres économies potentielles.

Mode mixte

Split-Air

Type d'unité CSL40 CSL60 CSL80 CSL90 CSLA2

Puissance frigorifique totale/sensible (230/1/50)" kW 3,4/3,4 5,2/4,8 6,5/6,4 9,2/9,0 11,1/10,9

Puissance frigorifique totale/sensible (400/3/50)" kW 3,8/3,8 5,2/4,8 6,5/6,4 9,2/9,0 11,1/10,9

Débit d'air (mode compresseur/Freecooling) m’/h 1.000/900 1.200/1.100 1.700/1.500 2.300/2.100 3.000/2.700

Chauffage? kw 1,5 1,5 4,5 45 4,5

Niveau de pression sonore (interne/externe)® dB(A) 60/43 62/43 59/43 62/46 64/51

Hauteur/Largeur/Profondeur (unité intérieure) mm 310/856/1.050 310/856/1.050 375/956/1.300 375/956/1.300 375/956/1.300

Hauteur/Largeur/Profondeur (unité extérieure) mm 578/806/400 641/1.052/454 641/1.052/454 1.386/1.052/454 1.386/1.052/454

Poids (unité intérieure) kg 70 70 90 100 100

Poids (unité extérieure) kg 60 80 80 130 130

Tension d'alimentation® V/Ph/Hz 400V/3Ph/N/50Hz + 48Vcc

" Conditions de fonctionnement : température de reprise 25°C/hygrométrie 40% /température extérieure 35°C

2 Options
3 A une distance de 2m en champ libre
4 Autres tensions sur demande
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STULZ the natural choice

Proche de vous dans le monde entier

... grace a nos agences, nos filiales et a nos représentations dans le monde
entier. Nos cing usines de production sont situés en Europe, en Amérique
du Nord et en Asie.
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